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ADSORPTION PADS

ベローズ吸着パッド（シリコン / ニトリル / フッ素）

出荷日
Delivery 翌日出荷 DP.355

eご希望により18:00迄、当日出荷いたします。

出荷日
Delivery 翌日出荷 DP.355

eご希望により18:00迄、当日出荷いたします。

適用金具 取付タイプ パッド径 重量 
（g）※1

型式 素材記号 ￥基準単価 1～30本
Type No. S N F

VC－KNGS2.5

埋込式

3 1

VC－HSP 
（ベローズ）

3－3 S（シリコン） 
N（ニトリル） 270 500 －

VC－KNG11
VC－KNGB11

6 1 6－2 S 
（シリコン） 

 
N 

（ニトリル） 
 
F 

（フッ素）

290 400 600
8 1 8－3 290 410 610

10 2 10－3 320 420 620
12 2 12－3 320 440 630
15 2 15－3 190 450 650
20 2 20－3 190 480 680
30 4 30－3A 270 510 730
40 15 40－3A 480 540 760

適用金具 取付タイプ パッド径 重量 
（g）※1

型式 素材記号 ￥基準単価 1～30本
Type No. S N F

VC－KNG7
VC－KNGB7

埋込式

4 1

VC－SP 
（フラット）

4

S 
（シリコン） 

 
N 

（ニトリル） 
 
F 

（フッ素）

90 350 390
6 1 6 90 420 400
8 1 8 90 430 400

10.5 1 10 90 440 430
12 1 12 90 450 450
14 1 14 130 460 450
15 1 15 130 470 500
20 1 20 130 500 500
25 2 25 140 － －

VC－KNG11
VC－KNGB11

30 3 30 150 500 500
35 4 35 160 － －

41.5 5 40 180 1,000 680
45 5 45 200 － －
50 16 50 350 － －

ADSORPTION PADS

フラット吸着パッド（シリコン / ニトリル / フッ素）

VC－SP（フラット）
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注文例
Order 型    式 － 素材記号

VC－SP15 － S

注文例
Order 型    式 － 素材記号

VC－HSP20－3 － N

VC－HSP（ベローズ）

使用例
Example

VC－ SP
VC－ HSP

VC－ KNG

･吸着金具（VC－KNG）の先端を、吸着パッ
  ドの裏側の穴に埋め込み、取付けます。
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素材記号 M 材質 H 硬度 使用温度 色

S シリコンゴム ショアA50～70 －70～200℃ 白

N ニトリルゴム ショアA50～70 －10～99℃ 青

F フッ素ゴム ショアA60～80 －10～230℃ 黒

素材記号 M 材質 H 硬度 使用温度 色

S シリコンゴム ショアA50～70 －70～200℃ 白

N ニトリルゴム ショアA50～70 －10～99℃ 青

F フッ素ゴム ショアA60～80 －10～230℃ 黒
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※1　重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

※1　重量はおおよその値です。目安としてお考えください。


